
Свързващ кабел 
KRP-1-24-5
Специф. Номер: 165613
Продукт излизащ от производство

1 / 127.01.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

Конектор за плоча на вентилен остров тип CPV с кабел.
Продукт, излизащ от производство. Доставя се до 2024. За 
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Тип на закрепване с проходен отвор
Монтажна позиция по избор
Тегло на продукта 94 g
Електрически извод 2-пинов

Щекер под ъгъл
обхват на работното напрежение DC <= 26 V
обхват на работното напрежение АС <= 20 V
Допустим товарен ток 1 A
Дължина на кабела 5 m
Диаметър на кабела 3.5 mm
Структура на кабела 2x0,25
Клас на защита IP65
Температура на околната среда -10 ... 50 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity) To UK RoHS instructions
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Material cable sheath PVC
Material housing PUR
Material electrical contact Бронз


