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Специф. Номер: 1680830
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Информационе
н лист

Белег Стойност

Клас на защита IP20
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела -40 ... 70 °C
Температура на околната среда -40 ... 70 °C
Мин. радиус на огъване на кабела 51 mm
годност на теглителната верига Да
Структура на кабела ширмован

4x(2 x 0,14 mm²)
Дължина на кабела 0.5 m
Материал-забележка RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка TPE-U(PU)


