
Обратен клапан 
HAM-1/16-QS-1/8-U
Специф. Номер: 190939

1 / 101.07.2011 – Запазване на промените – Festo AG & Co. KG

поток от външната резба към QS-съдеинителя.
This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.
Този тип е за работа въввакуум.
Изделие излизащо от производство. Доставя се до 2011.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Разпределителна функция Възвратна функция
Пневматичен извод 1 NPT1/16-27
Пневматичен извод 2 QS-1/8
Тип на закрепване за завиване
Работно налягане -1 ... 10 bar
Температура на околната среда 0 ... 60 °C
Информация за материала на корпуса Месинг
Работна среда филтриран, неомаслен сгъстен въздух

филтриран, омаслен сгъстен въздух
Тегло на продукта 13 g


