
Ударен комплект 
DADP-ES-Q12-40
Специф. Номер: 2536506

1 / 108.11.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

Информационе
н лист

Белег Стойност

Размер 40
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане 0 ... 270 deg
Монтажна позиция по избор
Фина настройка -6 deg
Клас на корозионна устойчивост KBK 1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда 0 ... 60 °C
Тегло на продукта 450 g
Тип на закрепване с проходен отвор
Материал-забележка RoHS konform
Material stops високолегирана стомана, неръждаема
Material lever Берилиев бронз, никелиран
Material disc Алуминий-легирана сплав елоксирана


