
Щекер с кабел 
KMY-1-24-0,5
Специф. Номер: 34347

1 / 101.04.2010 – Запазване на промените – Festo AG & Co. KG

за електромагнитни вентили тип  JMYH, MYH, MOYH, JMZH, MZH, MOZH.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Монтажна позиция по избор
Номинално работно напрежение DC 24 V
Температура на околната среда 5 ... 50 °C
Дължина на кабела 0.5 m
Информация за материала на корпуса PA

POM
Информация за материала на кабелната обвивка PVC
Информация за материала на щекерните контакти Бронз


