
Разпределител с бутон 
F-3-M5
Специф. Номер: 4452

1 / 108.11.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

Този тип е за работа въввакуум.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Разпределителна функция 3/2 затворен моностабиленl
Стандартен номинален дебит 80 l/min
Работно налягане -0.9 ... 8 bar
Тип на ресет механична пружина
Тип управление директно
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта 235 g
Пневматичен извод 1 M5
Пневматичен извод 2 M5
Пневматичен извод 3 M5


