
Електромагнитен разпределител 
MF-4-1/8
Специф. Номер: 4612
Продукт излизащ от производство
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Продукт, излизащ от производство. Доставя се до 2022. За 
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Разпределителна функция 4/2 моностабилен
Тип на задействане електрически
Стандартен номинален дебит 120 l/min
Operating pressure MPa 0.3 ... 0.8 MPa
Работно налягане 3 ... 8 bar
Конструкция Разпределител с възвратна пружина
Тип на ресет механична пружина
Клас на защита IP65
Номинален размер 3.5 mm
Функция-изходящ въздух дроселируем
Принцип на уплътняване мек
Монтажна позиция по избор
Ръчно задействане Без
Тип управление с предуправление
Посока на протичане нереверсивен
Време за превключване, изключено 23 ms
Време за превключване, включено 13 ms
Работна среда Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия 

оставащ експлоатационен период)

Температура на складиране -20 ... 60 °C
Температура на средата -10 ... 60 °C
Температура на околната среда -5 ... 40 °C
Тип на закрепване с проходен отвор
Пневматичен извод 1 G1/8
Пневматичен извод 2 G1/8
Пневматичен извод 3 G1/8
Пневматичен извод 4 G1/8
Material seals NBR

TPE-U(PU)
Material housing Алуминиева сплав

елоксиран


