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Информационе
н лист

Белег Стойност

Външен диаметър 12 mm
радиус на огъване според дебита 62 mm
Вътрешен диаметър 8 mm
Мин. радиус на огъване 21 mm
работно налягане в зависимост от температурата -0.95 ... 10 bar
Работна среда филтриран сгъстен въздух

Вакуум
Клас за горимост по UL94 V0-V2
Температура на околната среда -35 ... 60 °C
Разрешение TÜV
Тегло на продукта според дължината 0.08 kg/m
Цвят зелен
Note on colour Due to flame protection deviation from the standard colour
Твърдост по Шор D 54 +/-3
Материал-забележка Без мед и  PTFE  
Информация за материала на шлауха TPE-U(PU)


