
Захранващ модул 
CDVI5.0-EBX-DN
Специф. Номер: 536815

1 / 101.07.2015 – Запазване на промените – Festo AG & Co. KG

за вентилен остров CDVI, Clean Design.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Дължина 56 mm
Макс. брой места за вентили 2
Клас на корозионна устойчивост KBK 3
Тегло на продукта 510 g
Тип на закрепване с вътрешна резба и ограничителна ос
Пневматичен извод 1 G1/8
Пневматичен извод 2 G1/8
Пневматичен извод 3 G1/8
Пневматичен извод 4 G1/8
Пневматичен извод 5 G1/8
Материал-забележка RoHS konform


