
Присъединителна плоча 
VABS-B6-PB-Q
Специф. Номер: 537519

1 / 101.04.2016 – Запазване на промените – Festo AG & Co. KG

за външен пилотен въздух.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Растерен размер 21 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK 2
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя 2 Nm
Max. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда 3 Nm
Тегло на продукта 22 g
Извод, пилот 12 M5
Извод, пилот 14 M5
Пневматичен извод 1 For 18 mm cartridge
Пневматичен извод 3 G1/4
Материал-забележка Без мед и  PTFE (тефлон)

RoHS konform
Информация за материала на свързващата плоча PA-усилен


