
Свързващ елемент 
KVI-CP-3-SSD
Специф. Номер: 543252
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Информационе
н лист

Белег Стойност

Тип на закрепване с външна резба
Тегло на продукта 48 g
Електрически извод 5-пинов

Щекер
Щекер прав
M9
Щекер

обхват на работното напрежение DC 60 V
Клас на защита IP65

IP67
Температура на околната среда -20 ... 80 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Клас на корозионна устойчивост KBK 2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing Месинг

никелиран
Material seals NBR
Монтажна позиция по избор


