
Позициониращ елемент 
SMM-10
Специф. Номер: 547942

1 / 108.11.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

Подходящ за С-слот.
Обем на доставка 10 части/броя

Информационе
н лист

Белег Стойност

Размер 10
Конструкция за кръгъл жлеб
Клас на корозионна устойчивост KBK 3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда -40 ... 120 °C
Тип на закрепване затегнат в T-канал

с възможност за надлъжно вкарване в жлеб
Материал-забележка RoHS konform
Material housing Алуминиева сплав

елоксиран
Material screws високолегирана стомана, неръждаема


