
Електрически интерфейс 
CECX-C-ET
Специф. Номер: 553856

1 / 101.04.2019 – Запазване на промените – Festo AG & Co. KG

Информационе
н лист

Белег Стойност

Клас на корозионна устойчивост KBK 0 - няма корозия под напрежение
Разрешение c UL us - Listed (OL)
Материал-забележка със съдържание на LABS-материали

RoHS konform
Консумация на  системна магистрала 0.5 W
Температура на околната среда 5 ... 55 °C
Температура на складиране -40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха 10 - 95 %
Клас на защита III
Тегло на продукта 23 g
тест за нечувстителност срещу вибрации EN 60068-2-6 FC

5 - 9 Hz 3,5 mm
9 - 150 Hz 1g

тест за нечувствителност срещу удар EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (полупериод)

индикации на статуса LED жълто = предаване/приемане
LED зелено = връзка

Ethernet, присъединителен щекер 8-пинов
Ethernet, скорост на предаване на данните 10/100 Mbit/s
Ethernet, поддържани протоколи TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP


