
Щекер 
CAMF-B-M25-G4
Специф. Номер: 555676

1 / 108.11.2023 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

за корпус на интерфейса  CAMI-C.

Информационе
н лист

Белег Стойност

Допълнителни функции Закрепване
Монтажна позиция по избор
Номинално работно напрежение DC 24 V
обхват на работното напрежение АС 160 V
Допустим товарен ток 1 A
Клас на защита IP65

по IEC 60529
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Материал-забележка RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK 0 - няма корозия под напрежение


