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Информационе
н лист

Белег Стойност

Номинален размер 6 mm
Operating pressure MPa 0.2 ... 0.8 MPa
Работно налягане 2 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK 1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Пневматичен извод 1 G1/4
Пневматичен извод 2 1/4 NPT
Материал-забележка RoHS konform
Material adapter високолегирана стомана, неръждаема
Material seals NBR


