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Информационе
н лист

Белег Стойност

Дименсиониране W x L x H 50 mm x 148 mm x 28 mm
Fieldbus интерфейс 2х М12 конектор, 5 - пинов
обхват на работното напрежение DC 18 ... 30 V
Макс. токозахранване 4 A
Номинално работно напрежение DC 24 V
Разрешение c UL us - Listed (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK 2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на складиране -20 ... 70 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Клас на защита IP65

IP67
Температура на околната среда -5 ... 50 °C
Тегло на продукта 85 g
Дължина на кабела 20 m
Материал-забележка RoHS konform
Material housing PA


