
vodicí jednotka 
FENG-2"-    -KF
č. dílu: 151748

1 / 103.09.2020 – změny vyhrazeny – Festo AG & Co. KG

s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, slouží k pojištění proti 
pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.

příklad zobrazení

katalogový list

parametr hodnota

velikost 2"
zdvih 0.4 ... 20 "
montážní poloha libovol.
vedení kuličková oběžná pouzdra
konstrukce vedení
okolní teplota -4 ... 176 °F
posuvová síla 15 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu 50 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm 4,030 g
typ upevnění vnitřním závitem
materiál vodicího prvku zušlechtěná ocel
materiál tělesa hliník legovaný pro tváření


