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pro uvádění do provozu, programování a diagnostiku.

katalogový list

parametr hodnota

zobrazení 2x16 znaků
LCD-Display

ovládací prvky 6 tlačítek
fóliová klávesnice

napájení 5 V přes SPC200
typický příkon modulu 30 mA
značka CE (viz prohlášení o shodě) podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí IP20

dle IEC 60529
okolní teplota -5 ... 50 °C
hmotnost výrobku 90 g
provedení sběrnice MMI podobné RS232C

bez galvanického oddělení
napájení z SPC 200

elektrické připojení MMI-1 lišta s kolíčky
2x 5 pinů


