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z plastu

katalogový list

parametr hodnota

funkce odvětrání profuk s dávkováním
provozní tlak 0 ... 10 bar
normální  jmenovitý průtok 120 l/min
shoda ohledně LABS VDMA24364-zóna III
hladina akustického tlaku 90 dB(A)
okolní teplota -10 ... 50 °C
hmotnost výrobku 125 g
připojení pneumatiky vnitřní závit G1/4
materiál tělesa PA6-zesíleno


