
pájecí podstavec 
PCBC-A-10
č. dílu: 197261

1 / 108.11.2023 – změny vyhrazeny – Festo SE & Co. KG

pro připojovací a bateriové bloky MHA1-P...-PI a MHP1-P...-PI
rozsah dodávky 10 ks

katalogový list

parametr hodnota

typ upevnění s pájecí paticí
montážní poloha libovol.
hmotnost výrobku 5 g
velikost balení 10
elektrické připojení 2 piny
stupeň krytí IP40
okolní teplota -40 ... 115 °C
shoda ohledně LABS VDMA24364-B2-L
materiál tělesa PA


