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katalogový list

parametr hodnota

velikost 32
rozsah nastavení úhlu kyvu 0 ... 325 deg
montážní poloha libovol.
třída odolnosti korozi KBK 1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS VDMA24364-B2-L
skladovací teplota -20 ... 60 °C
okolní teplota 0 ... 50 °C
moment setrvačnosti JO 1.3 kgcm2
hmotnost výrobku 290 g
typ upevnění vnitřním závitem
upozornění k materiálu ve shodě s RoHS
materiál dorazů poniklovaný beryliový bronz
materiál příruby hliník legovaný pro tváření

eloxovaný
materiál držáku hliník legovaný pro tváření

eloxovaný


