
pneumatický ventil 
VL-5/4-1/4
č. dílu: 4574
výběhový výrobek
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Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

katalogový list

parametr hodnota

funkce ventilu 5/4 v klid. poloze uzavř.
provozní tlak v Mpa 0 ... 1 MPa
provozní tlak 0 ... 10 bar
okolní teplota -10 ... 60 °C
hmotnost výrobku 800 g
připojení pneumatiky 1 G1/4
připojení pneumatiky 2 G1/4
připojení pneumatiky 3 G1/4
připojení pneumatiky 4 G1/4
připojení pneumatiky 5 G1/4


