
upevňovací sada 
CRSMB-8-32/100
č. dílu: 525565

1 / 108.11.2023 – změny vyhrazeny – Festo SE & Co. KG

pro upevnění snímačů na válce
Součástí dodávky jsou dva držáky čidel.
v dodávce 2 kusy

katalogový list

parametr hodnota

velikost 8
konstrukční tvar pro kulaté válce
montážní poloha libovol.
třída odolnosti korozi KBK 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS VDMA24364-B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám viz rozšířené informace o materiálu
stupeň krytí IP65

IP68
IP69K

okolní teplota -40 ... 90 °C
hmotnost výrobku 3 g
typ upevnění přilepeno
upozornění k materiálu ve shodě s RoHS
materiál tělesa eloxovaný hliník

TPE-U(PU)


