
unášeč 
FKG-1 1/4-B
č. dílu: 546543
výběhový výrobek

1 / 115.07.2022 – změny vyhrazeny – Festo SE & Co. KG

pro vyloučení klopných momentů na jezdec přímočarých pohonů DGO a 
vyrovnání nesouosostí souběžně vedených zátěží.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

katalogový list

parametr hodnota

velikost 1 1/4"
radiální odchylka +/- 0.039 "
třída odolnosti korozi KBK 2 - mírné nároky na odolnost korozi
okolní teplota -4 ... 140 °F
dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/- 179.8 lbf
hmotnost výrobku 23.88 oz
materiál unašeče tvárná slitina hliníku, eloxováno

ocel, pozink.
materiál vidlice ocel

pozinkováno
materiál kluzného dílu mosaz


