
rozbočovací modul 
MS9-FRM-NG-VS-Y
č. dílu: 564150

1 / 108.11.2023 – změny vyhrazeny – Festo SE & Co. KG

s tlakovým spínačem bez displeje, směr průtoku zleva doprava.

katalogový list

parametr hodnota

velikost 9
řada MS
montážní poloha libovol.
konstrukce rozbočovací modul
provozní tlak 0 ... 12 bar
rozsah provozního napětí AC 0 ... 250 V
rozsah provozního napětí DC 0 ... 125 V
provozní médium stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK 2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS VDMA24364-B2-L
skladovací teplota -10 ... 60 °C
teplota média -10 ... 60 °C
okolní teplota -10 ... 60 °C
hmotnost výrobku 1,100 g
typ upevnění montáž do panelu

instalace vedení
příslušenstvím
dle volby:

připojení pneumatiky 3 1 NPT
připojení pneumatiky 4 1 NPT
materiál krytky zesílený PA
upozornění k materiálu ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky hliníkový tlakový odlitek
materiál upevňovacího kroužku hliníkový tlakový odlitek
materiál tělesa hliníkový tlakový odlitek
materiál spojky modulů hliníkový tlakový odlitek


