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výběhový výrobek

1 / 101.11.2016 – změny vyhrazeny – Festo AG & Co. KG

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.

příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr hodnota

zdvih 1 ... 100 mm
průměr pístu 32 mm
tlumení P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha libovol.
provozní režim dvojčinný

jednočinný
konstrukce píst

pístnice
trubka válce

snímání polohy bez
pro čidla

provozní tlak 0.6 ... 10 bar
provozní médium stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK 2 - Moderate corrosion stress
okolní teplota -20 ... 80 °C
energie nárazu v koncových polohách 0.26 J
typ upevnění dle volby:

průchozí dírou
se závitem

upozornění k materiálu ve shodě s RoHS
informace o materiálu víka hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu pístnice vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce hliník legovaný pro tváření


