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Hoja de datos

Característica Valor

Función del regulador Presión inicial
con escape secundario

Tipo de fijación Montaje en panel frontal
Caudal nominal normal 150 l/min
Temperatura ambiente -10 ... 60 °C
Material de la carcasa POM
Posición de montaje indistinto
Construcción Regulador de diafragma

con escape secundario
Presión de funcionamiento 10 bar

145 psi
Histéresis máxima de la presión 0,3 bar
Presión de control 8 bar

120 psi
Conformidad PWIS VDMA24364-Zona III
Material de las juntas NBR

TPE-A
TPE-U(PU)


