
extractor de tubos 
CQO-22
Número de artículo: 175726
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para racores rápidos roscados CQ.

Hoja de datos

Característica Valor

Tamaño del depósito 1
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS VDMA24364-Zona III
Apto para el contacto con alimentos Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente -25 ... 70 °C
Peso del producto 4 g
Conexión neumática 1 para diámetro exterior del tubo rígido/flexible de 22 mm
Indicación sobre el material Conforme con RoHS


