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para válvulas CPE10, CPE14, MZBH, MOZBH.

Hoja de datos

Característica Valor

Clasificación marítima véase el certificado
Tipo de fijación en electroválvula con tornillo autocortante
Posición de montaje indistinto
Peso del producto 11 g
Conexión eléctrica Conector tipo zócalo
Margen de tensión de funcionamiento DC 3 ... 36 V
Tensión nominal de funcionamiento DC 24 V
Diámetro nominal del conducto 0,22 ... 0,34 mm2
Tipo de protección IP50
Temperatura ambiente -10 ... 50 °C
Conformidad PWIS VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa PA


