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Para bloques de conexión y bloques de distribución MHA1-P...-PI y  
MHP1-P...-PI

Dotación del suministro 100 unidades

Hoja de datos

Característica Valor

Tipo de fijación con zócalo soldado
Posición de montaje indistinto
Peso del producto 5 g
Tamaño del depósito 100
Conexión eléctrica 2 contactos
Tipo de protección IP40
Temperatura ambiente -40 ... 115 °C
Conformidad PWIS VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa PA


