
Elemento de mando 
VAOH-P15-H13
Número de artículo: 5196471
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Hoja de datos

Característica Valor

Carrera 20 mm
Diámetro del émbolo 50 mm
Posición de montaje indistinto
Detección de la posición para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento <= 1 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS VDMA24364-Zona III
Peso del producto 1.350 g
Conexión neumática 1 G1/8
Indicación sobre el material Conforme con RoHS


