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Para la fijación de sensores de proximidad
El suministro incluye dos unidades de fijación para sensores.
Dotación del suministro 2 unidades

Hoja de datos

Característica Valor

Tamaño 8
Construcción para cilindros redondos
Posición de montaje indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK 4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS VDMA24364-B2-L
Apto para el contacto con alimentos Información detallada sobre el material
Tipo de protección IP65

IP68
IP69K

Temperatura ambiente -40 ... 90 °C
Peso del producto 3 g
Tipo de fijación unido con pegamento
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de la carcasa Aluminio, anodizado

TPE-U(PU)


