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1 / 108/11/2023 – Reservado el derecho de modificación – Festo SE & Co. KG

Para actuador lineal DGC-G.

Hoja de datos

Característica Valor

Tamaño 8/12
Desviación radial +/- 2,5 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente -10 ... 60 °C
Carga máxima de corta duración permitida en el sentido de la fuerza +/- 1.100 N
Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/- 550 N
Peso del producto 29,3 g
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de la articulación PA reforzado
Material del pivote esférico Acero de aleación fina
Material de la placa Aleación forjable de aluminio


