
Resistencia de frenado 
BRW-250-072
Número pieza: 538940

1 / 101/12/2010 – Reservado el derecho de modificación – Festo AG & Co. KG

para controlador de motor SEC-...

Hoja de datos

Caracter. Valor

Tamaño 250
Posición de montaje convección libre

vertical
Rendimiento con 35% de duración de conexión y con 20°C 250 W
rendimiento nominal de la resistencia de frenado 100 W
valor de resistencia 72 Ohm
Tipo de protección IP65
Temperatura ambiente 0 ... 50 °C
Peso del producto 280 g
Tipo de fijación a elegir:

con taladro pasante
con accesorios


