
amortiguador 
YSRW-DGC-40-GF
Número de artículo: 540352
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Para actuador lineal DGC-G.

Hoja de datos

Característica Valor

Tamaño 40
Amortiguación autorregulable

curva característica blanda
Posición de montaje indistinto
Detección de la posición sin
Velocidad máx. del impacto 3 m/s
Modo de funcionamiento de simple efecto

compresión
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente -10 ... 80 °C
Tipo de fijación con contratuerca
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material del vástago Acero de aleación fina


