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Hoja de datos

Característica Valor

Tensión nominal de funcionamiento DC 24 V
Conformidad PWIS VDMA24364-Zona III
Tipo de protección IP65

según IEC 60529
Tipo de fijación En la pared del armario de maniobra M25
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Posición de montaje indistinto
Conexión eléctrica de 17 / 11 / 9 contactos

RJ45/Coninvers M25/borne con tracción por muelle/sub-D
Conector/conector/conector/conector

Ancho 67,2 mm
Alto 76,1 mm
Largo 26 mm


