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Hoja de datos

Característica Valor

Función de las válvulas 8/6 biestable
Caudal nominal normal 180 l/min
Presión de funcionamiento 0 ... 8 bar
Tipo de control directo
Fuga total 1 l/h
Conformidad PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete nominal 1,7 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal ± 10 %
Conexión neumática 1 M5
Conexión neumática 2 M5


