
kit adaptador 
DHAA-G-R1-32-B17-25
Número de artículo: 8033606
Producto sustituido

1 / 101/07/2019 – Reservado el derecho de modificación – Festo AG & Co. KG

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa: 
consultar portal de asistencia técnica.

Hoja de datos

Característica Valor

Tamaño 25
Posición de montaje indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Peso del producto 184 g
Tipo de fijación con taladro pasante y tornillo

con casquillo para centrar
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de la platina de adaptación Aleación forjable de aluminio
Material de los tornillos Acero
Material de los elementos para centrar Acero


