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Hoja de datos

Característica Valor

Tamaño 6x12,5 mm
Indicaciones para la utilización Posibilidad de impresión en el bastidor y como placa doble
Construcción Ejecución X4
Inscripción Lado del cliente
Superficie de etiquetado 4,9x11,4 mm
Técnica de inscripción Impresoras de la empresa PHOENIX CONTACT como, p. ej., 

THERMOMARK, BLUEMARK o TOPMARK

Elemento de designación Identificación de equipos y puestos
Montaje individual

Tamaño del depósito 240
Nota sobre el tamaño del depósito 10 marcos con 24 unidades cada uno
Control de inflamabilidad UL94 V-0
Conformidad PWIS VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento -40 ... 85 °C
Temperatura ambiente -40 ... 85 °C
Peso del producto 0,1 g
Tipo de fijación Insertable manualmente mediante presión
Color Blanco
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de la etiqueta PC


