
connecteur femelle 
MSSD-ZBZC
N° de pièce: 185521

1 / 108/11/2023 – Sous réserve de modifications – Festo SE & Co. KG

pour distributeur CPE10, CPE14, MZBH, MOZBH.

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Classification maritime Voir certificat
Mode de fixation sur électrodistributeur avec vis autotaraudeuse
Position de montage indifférent
Poids du produit 11 g
Connexion électrique Connecteur femelle
Plage de tension de service CC 3 ... 36 V
Tension de service nominale CC 24 V
Section nominale de conducteur 0,22 ... 0,34 mm2
Degré de protection IP50
Température ambiante -10 ... 50 °C
Conformité PWIS VDMA24364-B2-L
Note sur la matière Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK 1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps PA


