
fiche 
PS1-SAC31-30POL+LED
N° de pièce: 197162
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à 3 rangées, avec LED, à ressorts de traction. Le connecteur idéal pour 
les entrées et sorties de l'IPC FEC Standard.

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Mode de fixation à trou débouchant
Connexion électrique à 10 pôles/à 30 pôles

Connecteur femelle/bornier
Plage de tension de service CA <= 50 V
Section de raccordement 0,08 ... 0,75 mm2
Température ambiante -20 ... 100 °C
Conformité PWIS VDMA24364-B2-L
Matériau corps PBT


