
embase unitaire 
MHP1-AS-3-M3
N° de pièce: 197184

1 / 108/11/2023 – Sous réserve de modifications – Festo SE & Co. KG

pour distributeur à raccord de travail intégré MHP1-...-HC/TC

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Pression de service 0 ... 8 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK 2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS VDMA24364-B2-L
Température ambiante 0 ... 50 °C
Raccord pneumatique 1 M3
Raccord pneumatique 3 M3


