
douille de soudure 
PCBC-A-10
N° de pièce: 197261
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pour bloc de raccordement et de montage en batterie MHA1-P...-PI et 
MHP1-P...-PI

Volume d'une livraison : 10 pieces

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Mode de fixation avec douille de soudure
Position de montage indifférent
Poids du produit 5 g
Taille du bidon 10
Connexion électrique à 2 pôles
Degré de protection IP40
Température ambiante -40 ... 115 °C
Conformité PWIS VDMA24364-B2-L
Matériau corps PA


