
barrette de fixation de tuyaux 
KK-9
N° de pièce: 2149
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Fiche technique

Caractéristique Valeur

Taille Pour diamètre extérieur de tuyau 10 mm
pour diamètre extérieur de tuyau 11,6 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau 12 mm
pour diamètre extérieur de tuyau de 3/8"

Taille du bidon 10
Conception Nombre de bornes 6
Conformité PWIS VDMA24364-B2-L
Poids du produit 21,2 g
Couleur bleu
Note sur la matière Conforme RoHS
Matériau corps PE
Matériau broches Acier


