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Exemple de
représentation

Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique Valeur

Taille 25
Course 1 ... 5.000 mm
Réserve de course 86 mm
Position de montage indifférent
Guidage Glissière
Conception Guidage
Accélération max. <= 50 m/s2
Vitesse max. <= 10 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK 0 - Aucun effet de corrosion
Température ambiante 0 ... 60 °C
Moments d'inertie de surface 2e degré Ix 594,7E+03 mm4
Moments d'inertie de surface 2e degré Iy 237,2E+03 mm4
Force max. Fy 150 N
Force max. Fz 150 N
Moment max. Mx 7 Nm
Force de déplacement 5 ... 12 N
Poids supplémentaire par 10 mm de course 29,2 g
Mode de fixation avec accessoires
Note sur la matière sans cuivre ni PTFE

Contenant de substances de silicone
Matériau capuchon d'obturation PA
Matériau rail de guidage Acier
Matériau élément de guidage Acier
Matériau corps Aluminium

anodisé


