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Composé d’un vérin pneumatique DAPS, combiné à un robinet à 
boisseau sphérique 2/2 VAPB en acier.

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Conception Robinet à boisseau sphérique 2 voies
Vérin oscillant

Mode d'actionnement électrique
pneumatique

Position de montage indifférent
Mode de fixation CNOMO

taraudé
Raccordement vanne Rp1
Affichage de la position de commutation Sens du bouton = sens de passage
Largeur nominale DN 25
Pression de service d’actionneur à robinet à boisseau sphérique 1 ... 8,4 bar
Pression nominale des distributeurs de process 63
Température du fluide -20 ... 150 °C
Température ambiante -20 ... 80 °C
Note sur la matière Contenant de substances de silicone
Agrément contact alimentaire non
Poids du produit 3.100 g
Classe de résistance à la corrosion KBK 3


