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compatible avec les rainures en C.
Volume d'une livraison : 10 pieces

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Taille 10
Forme pour rainure ronde
Classe de résistance à la corrosion KBK 3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS VDMA24364-B2-L
Température ambiante -40 ... 120 °C
Mode de fixation bloqué dans la rainure en T

enfichable dans la rainure sur la longueur
Note sur la matière Conforme RoHS
Matériau corps Alliage d'aluminium

anodisé
Matériau vis Acier fortement allié inoxydable


