
Câble de liaison 
NEBU-L1G4-K-2.5-LE4
N° de pièce: 552374
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Pour capteur de pression SPAB.

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Connexion électrique Connecteur femelle droit/Câble
Modele carré/Extrémité ouverte
a 4 pôles/a 4 conducteurs

Structure du câble 4 x 0,25 mm²
Diamètre de câble 3,7 mm
Longueur de câble 2,5 m
Note sur la matière Conforme RoHS
Information matière gaine de câble PVC


