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N° de pièce: 555676

1 / 108/11/2023 – Sous réserve de modifications – Festo SE & Co. KG

pour le corps d'interface CAMI-C.

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Fonctions additionnelles Fixation contre perte
Position de montage indifférent
Tension de service nominale CC 24 V
Plage de tension de service CA 160 V
Courant admissible 1 A
Degré de protection IP65

selon IEC 60529
Conformité PWIS VDMA24364-B2-L
Note sur la matière Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK 0 - Aucun effet de corrosion


