
fiche 
NECC-L1G11-C1
N° de pièce: 558328
Produit de fin de série

1 / 101/04/2017 – Sous réserve de modifications – Festo AG & Co. KG

pour le corps d'interface CAMI-C.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support 
& Téléchargements pour des produits de remplacement.

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Largeur 7,8 mm
Hauteur 22,9 mm
Longueur 39,2 mm
Position de montage indifférent
Connexion électrique Connecteur mâle

borne à ressort
à 11 pôles

Tension de service nominale CC 24 V
Plage de tension de service CA 160 V
Intensité maximale admissible à 40 °C 8 A
Diamètre de câble admissible 1 ... 1,5 mm
Section de raccordement 0,2 ... 1,5 mm2
Note sur la matière Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK 0 - Aucun effet de corrosion


